
Bağlantı parçası 
KVI-CP-3-SSD
Ürün numarası: 543252
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pano geçiş deliğinin kontrolü için.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Bağlantı şekli erkek dişli
Ürün ağırlığı 48 g
Elektriksel bağlantı 5-pinli

Soket
Düz dişi soket / Düz erkek soket
M9
Erkek soket

Çalışma gerilimi aralığı DC 60 V
Koruma sınıfı IP65

IP67
Çevre sıcaklığı -20 ... 80 °C
PWIS uygunluğu VDMA24364-B2-L
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza Pirinç

Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları NBR
Montaj pozisyonu istenildiği gibi


