Cok pinli diigiim
VABE-S6-1LT-C-M1-S37 FESTO

Uriin numarasi: 543414

VTSA ve VTSA-F valf adalari igin.

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

Montaj pozisyonu

istenildigi gibi

Valf yerlerinin max. sayisi

iki durumlu valflerle 16
Tek durumlu valflerle 32

Nominal ¢alisma gerilimi DC

24V

Miisaade edilir gerilim salinimi

+/-10 %

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Koruma sinifi IP65
NEMA 4
Cevre sicakligi -5...50°C
Uriin agirlig: 459 g
Elektriksel baglanti Multipin
Soketli kablo
Malzeme, kapak PA

Malzeme, muhafaza
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