Pnomatik arabirim
VABA-S6-1-X1

Uriin numarasi: 543416

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adalari igin, terminaldeki paralel baglanti ile CPX’in
seri baglantisi arasinda adaptor olarak ¢alisir.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Valf adasi arayiizi Tip 44, VTSA
Diyagnostik Gerilim altr valfleri

Valf yerlerinin max. sayisi

iki durumlu valflerle 16
Tek durumlu valflerle 32

LED gostergeler

1 Toplu diyagnoz
Valflerde kanal durumu

Parametreleri konfigure etmek

Kanal basina tehlike 6nleme
Kanal basina zorlama

Kanal basina Idle modu
Moddl denetimi

Koruma (kisa devre)

Valf ¢ikisi basina dahili elektronik sigorta korumasi

Calisma gerilimi araligi DC

21,6...26,4V

Calisma gerilimindeki gercek akim tiiketimi

Tipik olarak 15 mA (elektronik devre beslemesi)
Tipik olarak 50 mA (valf yiik gerilimi beslemesi)

Kanal basina maks. gii¢ beslemesi

0,2 A

Modil basina maks. bileske akim

4A

Nominal ¢alisma gerilimi DC

24V

Elektriksel izolasyon kanal —dabhili bus

Evet, ek gii¢ beslemesi igin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Koruma sinifi IP65

NEMA 4
Cevre sicakligi -5...50°C
Uriin agirlig 590 g
Elektriksel baglanti Fieldbus

CPXile
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, kapak PA

Malzeme, muhafaza
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