Membranli hava kurutucu
LDM1-D-MAXI-300

Oriin numarasi: 543664
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

FESTO

Dis baglantisi pleytleri yok, FRB baglanti civatalari ile, kuru ve temiz bir
basingli hava igin.

Dikkat: Cihazin kesintisiz ve verimli bir sekilde ¢alismasi icin islteme
basincinin n filitresi 0,01um gibi bir deger sahib olan (Geri kalan
zerreler <0,1 pm, Geri kalan yag icerigi < 0,1 mg/m3) bir mikro filitre ile
donatilmalidir.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama
alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Buyiiklik Maxi

Seri D

Montaj pozisyonu dikey +/- 5°

Tasarim yapisi Membran kurutucu
Galisma basinci 3...12,5 bar

Standart nominal debi 300 l/min

Kullanim havasi DIN ISO 8573-1'e uygun hava kalite sinifi 1:7:1
Basing altinda ciglenme noktasinin indirgenmesi 20K

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sicaklig -20...60°C

Kullanim havasi sicakligi 2..50°C

Gevre sicakligi 2...50°C

Uriin agirlig: 1.650 g

Baglanti sekli Aksesuarli

Malzeme, muhafaza Cinko pres dokiim
Malzeme, canak islenmis aliiminyum alisimli

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1



