Manifold blok
CPE14-PRS-3/8-2

Oriin numarasi: 543830
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

CPE-valfleri igin.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama
alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Valf dilimi genisligi 20 mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Valf yerlerinin max. sayisi 2
Maks. basing bolgesi sayisi 2
Patlama basinci 5 MPa

50 bar

725 psi
Mpa isletim basinci -0,09 ... 1 MPa
Galisma basinci -0,9 ... 10 bar

Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi

-5...50°C

Cevre sicakligi -5...50°C
Maksimum stkma momenti, valf baglantisi 1,2Nm
Uriin agirlig: 239g
in-line valf manifoldu montaj tipi gegis delikli
Valfin baglanti sekli Disi disli
Pnomatik baglanti 1 G3/8
Pnomatik baglanti 3 G3/8
Pnomatik baglanti 5 G3/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, manifold rayi

islenmis aliiminyum alisimli
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