Solenoid bobinli valf

VUVB-S-B42-ZD-QX-5WC1

Oriin numarasi: 545377 FESTO
Baglanti plakasi veya klemens dizisi icin, solenoid bobinli ve maniiel el
kumandali, fis soketsiz.
Bu tip vakum icin uygundur
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Valf fonksiyonu 4/2 iki durumlu
Tetikleme sekli elektriksel
Valf 6l¢list 20 mm
Standart nominal debi 1.000 [/min
Calisma basinci -0,9 ... 8 bar
Tasarim yapisi Piston suirgiisi
Koruma sinifi IP65
Nominal genislik 7 mm
Egzost hava fonksiyonu kisilamaz
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj konumu istenildigi gibi
Yardimci el kumanda kilitli

itme
Kumanda sekli Pilotlu
Pilot basinci beslemesi harici
Akis yoni tek yonli
Pilot basinci 2...8bar
Konum degistirme zamani 20 ms
Karakteristik bobin degerleri 12VDC: 1.5W

24V AC: 50/60 Hz, toplama giicli 3.1 VA, tutma giicti 2.2 VA
Asiri gerilim dayanimi 0,8 kV
Kirlilik sinifi 3
Miisaade edilir gerilim salinimi +/-10 %
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1
Depolama sicaklig -20...40°C
Kullanim havasi sicakligi -5...50°C
Cevre sicakligi -5...50°C
Maksimum sikma momenti, valf baglantisi 2Nm
Oriin agirhig 220g
Elektriksel baglanti Erkek soket

EN 175301-803'e uygun

Tasarim C
Baglanti sekli gecis delikli
Yardimci pilot hava baglantisi 12/14 Baglanti pleyti
Pilot egzost baglantisi 84 kanalsiz
Pnomatik baglanti 1 Baglanti pleyti
Pnomatik baglanti 2 18 mm kartus igin
Pnomatik baglanti 3 Baglanti pleyti
Pnomatik baglantr 4 18 mm kartus igin
Malzeme hakkinda not Bakir ve PTFE icermez
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FESTO

Ozellik Deger
RoHS'a uygun
Sizdirmazlik elemanlari igin malzeme bilgisi FPM
HNBR
NBR
Govde icin malzeme bilgisi PA-kuvvetlendirilmis
Malzeme bilgisi, piston tamponu islenmis aliiminyum alisimli
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