Manifold dizisi
VABM-B6-E-G14-5 FESTO

Uriin numarasi: 545816

VUVB solenoid valfler igin.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf dilimi genisligi 21 mm

Valf yerlerinin max. sayisi 5

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2

Maks. sikma torku, klemens rayr montaji 1,5Nm

Maksimum stkma momenti, valf baglantisi 2Nm

Maks. sikma torku, duvar montaj 5Nm

Uriin agirlig 470 g

Yardimci pilot hava baglantisi 12/14 G1/8

Pnomatik baglanti 1 G1/4

Pnomatik baglanti 3 G1/4

Malzeme hakkinda not Bakir ve PTFE icermez
RoHS'a uygun

Malzeme bilgisi, manifold seridi islenmis aliiminyum alisimli
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