Solenoid bobinli valf
VLB-5/4-1/4

Uriin numarasi: 546043 FESTO
Uretimden kalkacak diriin
imalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut.Alternatif iiriinler icin
destek portaline bakin.
4 2
14 12
RE
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Valf fonksiyonu 5/4 kapali
Tetikleme sekli pnomatik
Genislik 100 mm
Standart nominal debi 680 |/min
Galisma basinci 0...10 bar
Tasarim yapisi Popet oturtmali
Geriye donme sekli mekanik yay
Nominal genislik 7 mm
Montaj konumu istenildigi gibi
Pilot basinci 0...10 bar
Kapama suresi 12 ms
Kapama stiresi
Acma siiresi 10 ms
Kullanim havasi 1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -5...40°C
Oriin agirlig 1.580 g
Baglanti sekli gecis delikli
Pilot hava baglantisi 12 G1/8
Pnomatik baglanti 1 G1/4
Pnomatik baglanti 2 G1/4
Pnomatik baglanti 3 G1/4
Pnomatik baglanti 4 G1/4
Pnomatik baglanti 5 G1/4
Sizdirmazlik elemanlari igin malzeme bilgisi NBR
Govde icin malzeme bilgisi Aliiminyum pres dokiim
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