Temel valf

LF-D-MIDI-U

Uriin numarasi: 546422

Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

FESTO

Dis baglantisi pleytleri yok, FRB baglanti civatalari ile. Filtreleme
hassasiyeti 40 pum, korumali kavanoz ve manuel su tahliyesi ile.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi safa5|

Ozellik Deger
Biyiikliik Midi

Seri D

Montaj pozisyonu dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi 40 pm

Su bosaltma

manuel, doner

Tasarim yapisi

Santriflijlu sinter filtre

Max. Yogusan sivi miktari 1,462 oz(l)

Kavanoz korumasi Metal korumali kavanoz

Galisma basinci 0... 240 Psi

Standart nominal debi 94,5 cfm

Kullanim havasi ISO 8573-1:2010'a uygun basingli hava [-:-:9]
Asal gazlar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig 14 ... 140 °F

Cikistaki havanin temizlik sinifi 1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:8:4]
Asal gazlar

Kullanim havasi sicakligi 14 ... 140°F

Gevre sicakligi 14 ... 140°F

Uriin agirlig: 24,5 0z

Baglanti sekli Hat déseme
Montaj késebentli
Secenekler:

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, filtre PE

Malzeme, muhafaza Cinko pres dokiim

Malzeme, canak PC
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