cift nipel
E-G3/4-3/4NPT

Uriin numarasi: 546549
Uretimden kalkacak driin

2 adet sizdirmazlik halkali.

imalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin

destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Nominal genislik 17,9 mm
Calisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 10 bar

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C
Maks. sikma torku, pnématik baglanti 1 60 Nm
Maks. sikma torku, pnématik baglanti 2 32 Nm
Nominal sikma torku 45 Nm
Nominal sikma torkunun toleransi +20%
Urtin agirhig 164,88 g
Pnomatik baglantr 1 G3/4
Pnomatik baglanti 2 3/4 NPT

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
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