Pnomatik valf
VSPA-B-M52-A-A2

Oriin numarasi: 546726 FESTO
Genislik 18 mm
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Valf fonksiyonu 5/2 tek durumlu
Tetikleme sekli pnomatik
Genislik 18 mm
Standart nominal debi 550 |/min
Galisma basinci 2...10 bar
Tasarim yapisi Piston surgiisi
Geriye donme sekli Hava yayi
Nominal genislik 5mm
Egzost hava fonksiyonu kisilabilir
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Uygun oldugu standart ISO 15407-1

VDMA 24563
Kumanda sekli direkt
Akis yonu cift yonlu
Gegis Pozitif gecis
Pilot basinci 2...10 bar
Valf debi miktari 750 |/min
Miinferit baglanti pleytindeki valf debi miktari 550 |/min
Pnomatik baglantili valf debi miktari 550 l/min
Kapama stiresi 20 ms
Kapama stiresi
A¢ma siiresi 11ms
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Relatif hava nemi 0-90%
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Cevre sicakligi -10...60°C
Maksimum sikma momenti, valf baglantisi 0,9...1,1 Nm
Uriin agirlig: 80g
Pilot hava baglantisi 12 Baglanti plaka 6l¢iisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Pilot hava baglantisi 14 Baglanti plaka dl¢iisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Pnomatik baglanti 1 Baglanti plaka 6lgiisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Pnomatik baglanti 2 Baglanti plaka 6lgiisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Pnomatik baglanti 3 Baglanti plaka 6lgiisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Pnomatik baglanti 4 Baglanti plaka 6l¢iisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Pnomatik baglanti 5 Baglanti plaka 6l¢iisii 18 mm, ISO 15407-1'e uygun
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, muhafaza Aliiminyum pres dokiim
Malzeme, vidalar Celik

Galvaniz kapli
09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1




