Regiilator plakasi
VABF-S1

Uriin numarasi: 546811

VTSA valf adasi igin, 5599-1’e uygun standart port yapisi.

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfigiirasyonunuza baglidir.

FESTO

Ozellik Deger
Standarda dayali ISO 5599-1
Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Ayar fonksiyonu

Cikis basinci sabit
Sekonder egzostlu

Manometre segimi mumkin

Giris basinci 0,5 ... 10 bar
Besleme basinci 1 MPa 0,05...1 MPa
Besleme basinci 1 psi 7,25 ... 145 psi

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Koruma sinifi IP65
NEMA 4
evre sicakligi -5...5
« klig 0°C

Dikey istifleme tipi montaj

manifold blogu {izerinde
her bir baglanti pleyti Gizerinde

Manometre baglantisi

tutma kelepcgeli

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kumanda paneli

PA

Malzeme, regiilatér muhafazasi
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