Adaptor

NEFC-M12G5-0.3-U1G5 FESTO

Uriin numarasi: 547432

)

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Baglanti sekli vidalanabilir

Elektriksel baglanti 5-pinli
M12x1
Erkek soket

Kablo uzunlugu 0,3m

Kablo yapisi 4x0,34

Koruma sinifi IP20

Cevre sicakligi -5...50°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

UK RoHS talimatlarina gore

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

Malzeme, kablo kilifi

PUR

Malzeme, muhafaza

ABS

Malzeme, sikma baglantilar

Pirinc, altin kaplama
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