Vakum jeneratorii kartusu
VN-20-L

Uriin numarasi: 547702

VN vakum jeneratorleri icin, yiiksek emis.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Nominal genislik, nozul 2mm
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Ejektoriin karakteristigi Standart

Yiiksek emis hacmi
Galisma basinci 1...8bar
Nominal ¢alisma basinci 6 bar
Atmosfere gore maks. emis 184,4 |/min
Nominal ¢alisma basincinda hava besleme zamani 0,17 s

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi 0...60°C
Cevre sicakligi 0...60 °C
Oriin agirhig 3,758
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, alici noziil POM

Malzeme, verici noziil

islenmis aliiminyum alisimli
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