Hizli havalandirma valfi
VBQF-D-G14-E

Uriin numarasi: 548003

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu Gabuk egzost
Pnomatik baglanti 1 G1/4
Pnomatik baglanti 2 G1/4
Baglanti sekli vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6->0,5 MPa (6-»5 bar, 87->72,5 psi) |1.500 |/min
Hava tahliyesi normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 2.500 |/min
Hava verme standart anma debisi 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87-)72,5 psi) 960 |/min
Galisma basinci 0,5 ... 10 bar
Cevre sicakligi -20...80°C

Malzeme, muhafaza

Alliminyum pres dokim
Cinko pres dokiim

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Nominal genislik

7 mm

Montaj pozisyonu

istenildigi gibi

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Disiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Temizlik seviyesi ISO sinifi 4
Kullanim havasi sicakligi -20...80°C
Uriin agirlig 253 g
Pnomatik baglanti 3 G1/4
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
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