Eksen kontrolorii
CPX-CMAX-C1-1

Oriin numarasi: 548932 FESTO
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Olgiilerw x L x H 50 mm x 107 mm x 55 mm
Calisma sekilleri Kayit modu
Direkt mod
Diyagnostik Moddl oryantasyonlu diyagnoz
yerel 7 boliimli ekran tizerinden
Maks. modiil sayisi 8
Regiilasyon fonksiyonu Kuvvet kontrolii
Gosterge Yedi dijit gosterge
Durum gostergeleri Power Load
Display/Error Axix X
MC Axis X
Modul durumu
Koruma (kisa devre) isletme gerilimi icin dahili elektronik sigorta
Dahili elektronik sigorta, yiik gerilimi
Calisma gerilimi araligi DC 18..30V
Yiik gerilim araligi DC 20...30V
Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V
Nominal gerilim DC 24V
Power failure buffering 10ms
Nominal ¢calisma gerilimindeki akim tiiketimi 200 mA
izin verilen yiik akimi 2,5A
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Relatif hava nemi 5-95%
yogunlasmayan
Koruma sinifi IP65
IEC 60529 ' a gore
Cevre sicakligi -5...50°C
Urtin agirhig 240g
Dizi basina eksen 1
Eksen dizisi sayisi 1
Maks. hat uzunlugu 30m
Kontrol arayiiziiniin elektriksel baglantisi Soket
M9
5-pinli
Kontrol arayiizii dijital
Festo protokollii CAN bus
Sonlandirma direnci, entegre edili
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmis
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