Vakum jeneratorii
VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-R0O2

Uriin numarasi: 549253

Standart, yiiksek emis, genislik 18 mm, fis konnektorli ve agik
susturuculu T-seklinde.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Nominal genislik, nozul 0,95 mm
Valf dilimi genisligi 18 mm
Tasarim, susturucu aclk
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Ejektoriin karakteristigi Yiiksek emis debisi
Standart
Entegre fonksiyon Acik susturucu
Tasarim yapisi T-Formlu
Maks. emis icin calisma basinci 4 bar
Galisma basinci 1...8bar
Nominal ¢alisma basinci 6 bar
Atmosfere gore maks. emis 62,7 |/min
Nominal ¢alisma basincinda hava besleme zamani 0,46 s

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Kullanim havasi sicakligi 0...60°C

Nominal ¢alisma basincinda giiriiltu seviyesi 72 dB(A)

Cevre sicakligi 0...60 °C

Max. Sikma torku 0,5 Nm

Uriin agirlig: 36g

Baglanti sekli gegcis delikli
Aksesuarli

Pnomatik baglanti 1 QS-6

Pnomatik baglanti 3 Acik susturucu

Vakum baglantisi QS-8

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, alici noziil POM

Malzeme, muhafaza

POM-kuvvetlendirilmis

Malzeme, susturucu

Aliiminyum pres dokiim

POM

PU kdpuik
Malzeme, verici noziil islenmis aliiminyum alisimli
Malzeme, rakor Piring

Nikel kapli

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG

1/1




