Hava hazirlama kombinasyonu
MSB4N-1/4:)3M1D7A1-WP

Uriin numarasi: 550496

Filtre/regulator, yaglayici, elektrikli agma-kapama valfi, pnomatik soft-
start valfi, duvar montaj plakasindan olusur. Maksimum ¢ikis basinci 9
bar, 5 um filtre, manometreli, kilitlenebilir regiilator kafasi, plastik
korumali kavanoz, manuel su tahliyesi, debi yonii soldan saga dogru.

Bilg sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Biiyiiklik 4
Seri MS

Tetikleme glivenligi

Kilitli doner diigme
Aksesuarli, kilitlenebilir

Montaj pozisyonu

dikey +/- 5°

Filttrasyon derecesi

5um

Su bosaltma

manuel, déner

Tasarim yapisi

Dagitim moduli

Guvenli yol verme valfi
Basing anahtari
Acma/Kapatma valfi
Manometreli filtre-regiilator

Ayar fonksiyonu

Cikis basinci sabit

On basing dengeleyicili
Sekonder egzostlu
Geri donus akisli

Kavanoz korumasi

Plastik koruma kabi

Basing gostergesi Manometreli

Galisma basinci 4,5 ... 10 bar

Basing ayar araligi 4...9 bar

Standart nominal debi 550 |/min

Karakteristik bobin degerleri 24V DC:1.8W

Kullanim havasi ISO 8573-1:2010'a uygun basin¢li hava [-:-:4]
Asal gazlar

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Depolama sicakligi

-10...60°C

Gidalar igin giivenli

Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Cikistaki havanin temizlik sinifi

1SO08573-1:2010%a uygun basingli hava [6:4:-]

Kullanim havasi sicakligi

-10...50°C

Cevre sicakligi -10...50°C

Urtin agirhig 1.800 g

Baglanti sekli Aksesuarli

Pnomatik baglanti 1 1/4 NPT

Pnomatik baglanti 2 1/4 NPT

Pnomatik baglanti 3 G1/4

Malzeme, muhafaza Aliminyum pres dokiim
Malzeme, canak PC
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