
Darbe emici 
YSRW-DGC-50-GF/KF
Ürün numarası: 551489

1 / 101.11.2007 – Değişikliğe tabidir – Festo AG & Co. KG

DGC doğrusal tahrik elemanı için.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Büyüklük 50
Yastıklama kendinden ayarlı

Yumuak karakteristik
Montaj konumu istenildiği gibi
Konum algılama ohne
Max. Darbe hızı 3 m/s
Çalışma şekli tek etkili

basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 2
Çevre sıcaklığı -10 ... 80 °C
Bağlantı şekli Kontra somunlu
Malzeme hakkında not Kupfer- und PTFE-frei
Piston kolu için malzeme bilgisi Yüksek alışımlı çelik


