Basing sensorii
SPAB-B2R-N18-2P-K1

Uriin numarasi: 552352

Bagil basing-1ila1 bar.

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger
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Miisaade edilebilirlik

C-Tick
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CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC icin EU yonetmeligine uygun

Malzeme hakkinda not

LABS iceren malzemeler mevcut
RoHS'a uygun

Olgme degeri

Relatif basing

Olgme metodu

Gostergei piezorezistif basing sensorii

Basing 6lclim aralig, ilk deger

-1 bar

Basing 6l¢lim araligi, son deger

1 bar

Asir yik araligi

5 bar

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

Cevre sicakligi

-10...50°C

Anahtarlama ¢ikisi

2xPNP

Anahtarlama fonksiyonu

Serbestge programlanabilir

Anahtarlama elemani fonksiyonu

Anahtarlanabilir

Anahtarlama noktasi tiretimi 0,1%

Max. Cikis akimi 100 mA

Hassasiyet gostergesi FS 1 %FS

Kisa devre korumali evet

Calisma gerilimi araligi DC 12...24V

Kutup korumali calisma gerilimi igin

Elektriksel baglanti Kablo
4-damarli

Kablo uzunlugu 2,5m

Baglanti sekli Secenekler:
vidalanabilir
Aksesuarli

Pnomatik baglant Erkek dis NPT1/8-27
Disi dis M5

Uriin agirlig 45¢g

Govde icin malzeme bilgisi ABS-takviyeli

PBT-kuvvetlendirilmis

Gosterge tipi

Aydinlatmali LCD, ¢ok renkli

Goriintiilenebilen birim(ler)

bar
inchH20
inchHg
kPa

psi
mmHg
kgf/cm?2

Anahtarlama durum gostergesi

LCD, sari

Ayarlama segenekleri

Teach-In
Gosterge ve butonlar ile
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Ozellik Deger
Degisiklige karsi koruma PIN-Code
Anahtarlama ayarlama aralig 0...100 %
Histeresis ayar araligi 0...90 %
Koruma sinifi IP40
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2
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