Fiber optik kablo
S00C-DS-C-M4-2-R15 FESTO

Uriin numarasi: 552842

SOE4 fiber optik iiniteleri igin.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Olgme metodu Yansima i1sig1 algilayici
Minimum nesne ¢api 0,1 mm

Fiber-optik kablo - 6nemli 6zellik Koaksiyal

Kapsam 75 mm

Cevre sicakligi -55...70°C

Ebat, kafa M4

Fiber optik kablo uzunlugu 2m

Min. Biikme radyusu 15 mm

Max. Sikma torku 2 Nm

Dis cap 1,25 mm

Malzeme, muhafaza Nikel kapli piring
Malzeme, fiber optik iletken PE

Koruma sinifi P66

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Disiik paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon IlI
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