Basing yiikselticisi
DPA-40-16-CRVZS2

Uriin numarasi: 552929

basing yiikseltici ile hava tankinin paslanmaz celik tasarimdaki

kombinasyonu

e i,

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Piston capi 40 mm

Hacim 21

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Tasarim yapisi Cift pistonlu basing yiikseltici
hava tankli
Manometreli
cek valfli

Basing gostergesi Manometreli

Cikis basinci 2 0,45 ...1,6 MPa
4,5 ... 16 bar
65,25 ... 232 psi

Mpa isletim basinci 0,25 ... 0,8 MPa

Galisma basinci 2,5...8 bar
36,25 ... 116 psi

Basing regiilasyon araligi MPa 0,45 ...1,6 MPa

Basing ayar araligi 4,5 ... 16 bar

Basing regiilasyon araligi psi 65,25 ... 232 psi

Giris basinci 2...8bar

Besleme basinci 1 MPa 0,2...0,8 MPa

Besleme basinci 1 psi 29...116 psi

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarinca basingli hava

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicakligi 5..60°C

Cevre sicakligi 5...60°C

Oriin agirlig 4.400 g

Baglanti sekli Kanal somunlariyla
Pnomatik baglanti 1 QS-10

Pnomatik baglanti 2 KD4

Pnomatik baglanti 3 Susturucu

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, basincli hava deposu

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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