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Lütfen minimum sipariş miktarına dikkat edin.

Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik Değer

Dış çap 4 ... 16 mm
İç çap 2,9 ... 12 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0,95 ... 14 bar
Müsaade edilebilirlik TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm B 013277 0506 00
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:-:-]

Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül 

oluşumu mümkün değildir.
Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru 
kurulduğundan emin olun.

Gıdalar için güvenli Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı -30 ... 80 °C
Renk mavi

kahve rengi
sarı
yeşil
şeffaf
kırmızı
Siyah
gümüş
beyaz

Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, hortum PE


