Elektrik arabirimi
CECX-S-2S51

UOriin numarasi: 553978 FESTO

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok

Musaade edilebilirlik c UL us - Listed (OL)

Malzeme hakkinda not LABS iceren malzemeler mevcut
RoHS'a uygun

Glic tiiketimi 5V 0,4 W

Gevre sicakligi 5..55°C

Depolama sicaklig -40...70°C

Relatif hava nemi 10-95%

Koruma sinifi P20
I

Oriin agirhig 132¢g

Titresim dayanim testi EN 60068-2-6 FC
5-9Hz3,5mm
9-150 Hz 1g

Darbe dayanim testi EN 60068-2-27 EA
15g, 11 ms (yarim siniis)

Durum gostergeleri LED (durum)

Seri arayiiz, sayi 2

Seri arayiiz, tip RS 232

Seri arayiiz, baglanti teknolojisi Erkek soket
Sub-D
9-pinli

Seri arayiiz, iletim hizi 1200 ... 115200 Bit/s
Yazilimla ayarlanabilir

Seri arayliiz, elektriksel izolasyon hayir
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