Donel indeksleme tablasi
DHTG-140-3-A

Uriin numarasi: 555450

Pozisyon algilamasi icin.

Bilgi sayfasi

FESTO

ATBICID|

Ozellik Deger
Biiyiiklik 140

Paralel dikme valf <= 0,04 mm
Eksenel dis merkezli dikme valf <=0,02 mm
Es merkezli dikme valf <=0,02 mm
Donis agisinin tekrarlama hassasiyeti <=0,03 deg

Yastiklama

Sok alici, keskin karakteristik egiri, ayarlanabilir

Montaj pozisyonu

istenildigi gibi

Calisma sekli

cift etkili

Tasarim yapisi

Disli kaplini
Kremayer mil/¢ark
yatakli motion sirasi

Konum algilama

Endiiktif sensorler icin

Adim

3

Calisma basinci

4 ... 8 bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler i¢in gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Ses basinci seviyesi «<=70dB(A)

Gevre sicakligi 5...60 °C

Maks. eksenel statik kuvvet 4.000 N

Maks. statik cekme torku 300 Nm

Maks. radyal statik kuvvet 6.000 N

Maks. tegetsel statik tork 200 Nm

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik tork 18,1 Nm

Urtin agirhig 10.000 g

Baglanti sekli Gegis deligi ve merkezleme burcu ile
Pnomatik baglanti Disi dis G1/8

Malzeme, dikme valf

celik, galvanizli

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, tahditler

celik, galvanizli

Malzeme, kapak

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR
TPE-U(PU)

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli
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