
Bağlantı plakası 
VABV-S6-1Q-N12
Ürün numarası: 556988

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Genişlik 43 mm
Titreşim direnci FN 942017-4 ve EN 60068-2-6’ya uygun olarak sertlik seviyesi 2’de 

taşıma uygulaması testi

Darbe direnci FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Cebri dinamizasyon hakkında açıklama Anahtarlama frekansı min. 1/ay
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı 570 g
Pnömatik bağlantı 1 1/2 NPT
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, plaka Alüminyum pres döküm


