Tutucu cene, islenmemis

BUB-HGPT-80-B

Uriin numarasi: 560251

HGPT-...-B T-yuvali tutucu icin uygundur.

Bilgi sayfa5|

Ozellik

Deger

Biyiikliik

80

Montaj pozisyonu

istenildigi gibi

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi

5...60 °C

Tutma ¢enesi basina {riin agirigi

1.738 ¢

Baglanti sekli

Gegis deligi ve merkezleme burcu ile

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, islenmemis parca

islenmis aliiminyum alisimli
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