Analog modiil
CPX-4AE-P-B2 FESTO

Uriin numarasi: 560361

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Olgiilerw x L x H (baglanti blogu dahil)
50 mm x 107 mm x 55 mm
Uriin agirlig 115¢g
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
Kullanim havasi sicakligi 0...50°C
Gevre sicakligi -5...50°C
Depolama sicaklig -20...70°C
Koruma sinifi IP65
IP67
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma
(monte ediliyken)
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmis
PC
Pnomatik baglant QS-4
LED gostergeler 1 Toplu diyagnoz
Diyagnostik Kanal basina sinir deger ihlali

Parametreleme hatasi

Kanal basina sensor siniri

Parametreleri konfigure etmek Kanal basina diyagnoz gecikmesi

Modiil basina histerez

Olcii birimi

Kanal basina 6l¢iim degerini diizlestirme
Kanal basina sinir deger izleme diyagnozu
Kanal basina sensor siniri diyagnozu
Bagil basing/fark basinci 6l¢timi

Dahili cevrim siresi 5ms
Galisma gerilimi araligi DC 18...30V
Nominal ¢calisma gerilimi DC 24V
Galisma gerilimindeki gercek akim tiiketimi Tipik olarak 50 mA
Girig sayisi 4
Olgme degeri 4x bagil basing/2x fark basinci
Goriintiilenebilen birim(ler) kPa
mbar
psi
Veri formati 15 bit + 6n ek
mbar, kPa ve psi cinsinden ikilik gosterim
Basing 6l¢lim araligi, son deger 1 bar
Basing dlciim aralig, ilk deger -1 bar
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