
Bağlantı plakası 
VABV-S2-2S-N12-T1
Ürün numarası: 560844

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Valf dilimi genişliği 59 mm
Valf adası tipi 44
Mpa işletim basıncı -0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı -0,9 ... 10 bar
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı 610 g
Pnömatik bağlantı 2 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 4 1/2 NPT
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, plaka Alüminyum pres döküm


