Selenoid bobin
VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME FESTO

Uriin numarasi: 562895

F19 cekirdek sistemi icin, kablo baglantisi metrik, 230 V DC ve AC,
kaliplanmis muhafaza, yiiksek giivenlik.

Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Tetikleme sekli elektriksel
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Anahtarlama konum gostergesi hayir
Anahtarlama zamani 100 %
izolasyon sinifi H
Karakteristik bobin degerleri 230V DC: 1.8 W
230V AC: 40/65 Hz, gii¢ 1,8 VA
Miisaade edilir gerilim salinimi -15% / +10 %
ATEX kategorisi Gaz 112G
Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz Exe mb IICT6, T5, T4 Gb
ATEX kategorisi Toz 112D
Patlama ateslemesi koruma tipi Toz ExtbIlICT85°C,T95°C,T130°C Db
AB disinda patlama koruma sertifikasi EPL Db (BR)
EPL Db (CN)
EPL Db (IEC-EX)
EPL Gb (BR)
EPL Gb (CN)

EPL Gb (IEC-EX)

Patlama korumali ortam sicakligi

T4,7130°C:-20°C¢=Ta¢=+60°C
T5,795°C: -20°C <= Ta <= +60°C
T6,785°C: -20°C <= Ta <= +50°C

Sertifika yayinlayan bolim

BVS15 ATEXE029X
IECEx BVS 15.0075X
INMETRO DNV 17.0042X
NEPSI GYJ17.1235X

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

patlamaya karsi korumayla (ATEX) ilgili EU yonetmeligine uygun

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

4 - Cok yliksek paslanma

Koruma sinifi

IP64

Uriin agirlig

330 g

Elektriksel baglanti

Terminal kutusu, kablo giris disi M20x1.5

Malzeme hakkinda not

LABS iceren malzemeler mevcut
RoHS'a uygun

Malzeme, valf bobini

PA
UpP
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