Kiiresel vana
VMEM-BC-M52-A-G18

Uriin numarasi: 563778
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Valf fonksiyonu 5/2 tek durumlu
Tetikleme sekli mekanik
Genislik 20 mm
Standart nominal debi 500 |/min
Galisma basinci 2,5...10 bar
Tasarim yapisi Piston siirgiisii
Geriye donme sekli Hava yay!
Nominal genislik 4 mm
Kullanim talimatlari Mekanik durdurucu olarak kullanilmaz
Kumanda sekli Pilotlu
Pilot basinci beslemesi dahili
Eksenel uyari i¢cin maks. uyarma hizi 0,6 m/s
Yan uyari igin maks. uyarma hizi 0,2m/s
Max. Anahtarlama frekansi 3Hz
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Gevre sicakligi -10...60°C
Tetikleme kuvveti 44 N
Aktiiator tizerindeki maks. kuvvet 150N
Aktiiator tizerindeki maks. transvers kuvvet 30N
Oriin agirhig 182¢g
Baglanti sekli Secenekler:
On panel montaji
gecis delikli
Pnomatik baglanti 1 G1/8
Pnomatik baglanti 2 G1/8
Pnomatik baglanti 3 G1/8
Pnomatik baglanti 4 G1/8
Pnomatik baglanti 5 G1/8
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Kapak i¢in malzeme bilgisi islenmis aliiminyum alisimli
eloksal kaplama
Sizdirmazlik elemanlari igin malzeme bilgisi NBR
Govde icin malzeme bilgisi islenmis aliiminyum alisimli
eloksal kaplama
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