Fis

NECU-S-M12G3-HX-Q7

Uriin numarasi: 564946
Uretimden kalkacak driin

imalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin

destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Standarda dayali EN 61076-2-101
EN 61984
Miisaade edilebilirlik c UL us - Recognized (OL)
Baglanti frekansi 3
Uriin agirlig 32,8¢g
Elektriksel baglanti 3-pinli
A-kodlu
M12x1

Diiz fis / izolasyon kaydirmali baglanti

Galisma gerilimi araligi DC

0..48V

Galisma gerilimi araligi AC 0...48V
40°C'de kabul edilebilir akim yiiki 6A
Asiri gerilim dayanimi 0,8 kv
Miisaade edilebilir kablo ¢capi 4,7 ...6mm
izin verilen herbir kablo ¢api »=0,1 mm
izin verilen kablo capi 1,6..2mm
Baglanti kesidi 0,34 ...0,75 mm2
Koruma sinifi IP65

IP67
Cevre sicakligi -25...85°C

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi 3
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1 - Diisiik paslanma
Malzeme, muhafaza PA
Cinko pres dokiim
Nikel kapli

Malzeme, vida tipi kilitleme

Nikel kapli pres dokiim ginko

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

FPM

PUR
Malzeme, sikma baglantilar Altin yaldizli
izin verilen kablo izolasyonu PVC
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