Mini kizak
DGSL-N-10-20-PA FESTO

Uriin numarasi: 566259
Uretimden kalkacak driin

Pozisyon algilamali, yiiksek dogruluk, dayanikli kiiresel kafesli yatak,
iki ucta metalik son konumsuz esnek séniimleme (P).

imalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin
destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Strok 20 mm
Ayarlanabilir son konum araligi/6n uzunluk 27,5mm
Ayarlanabilir son konum araligi/arka uzunluk 20 mm
Piston ¢api 12 mm
Tahrik tnitenin ¢alisma sekli Yoke
Yastiklama P: iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yatak Bilyeli kafes kilavuzu
Tasarim yapisi Yoke
Piston
Piston kolu
Kizak
Konum algilama Yaklasim sensorii i¢in
Galisma basinci 1,5...8 bar
Max. Hiz 0,8m/s
Tekrarlama hassasiyeti 0,3 mm
Calisma sekli cift etkili
Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok
Cevre sicakligi 0...60 °C
Konum sonlarindaki darbe enerjisi 0,12 Nm
Yastiklama boyu 1,3 mm
Max. Kuvvet Fy 1.003 N
Max. kuvvet Fz 1.003 N
Max. tork Mx 15Nm
Max. tork My 7 Nm
Max. tork Mz 7 Nm
6 bar' daki teorik cekme kuvveti 51N
6 bar' da teorik itme kuvveti 68 N
Hareket eden kiitle 180 g
Uriin agirlig: 464 g
Alternetif baglantilar Uriiniin teknik resmine bak
Baglanti sekli gecis delikli
Pnomatik baglanti M5, 10-32 UNF-2B ile vidalama igin uygun
Malzeme hakkinda not Bakir ve PTFE icermez
RoHS'a uygun
Malzeme, kapak islenmis aliiminyum alisimli
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari HNBR
Malzeme, muhafaza islenmis aliiminyum alisimli
Malzeme, piston mili Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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