Manifold rayi
VABM-L1-14S-G14-3 FESTO

Uriin numarasi: 566619
% Temel iiriin gami

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Valf dilimi genisligi 16 mm
Valf yerlerinin max. sayisi 16
Mpa isletim basinci -0,09 ... 1 MPa
Galisma basinci -0,9 ... 10 bar
Miisaade edilebilirlik RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Maks. sikma torku, klemens rayi montaji 1,5 Nm
Maksimum sikma momenti, valf baglantisi 0,65 Nm
Maks. sikma torku, duvar montaj 3 Nm
Oriin agirlig 159¢g
Pndmatik baglanti 1 G1/4
Pnomatik baglanti 3 G1/4
Pnomatik baglanti 5 G1/4
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayi islenmis aliiminyum alisimli

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1



