Dogrusal tahrik
DGC-25- -HD-

Oriin numarasi: 567548 FESTO
Diger strok uzunluklari talep tizerine saglanir. Karakteristik yiik
degerleri icin katalog sayfalarina (PDF) bakin.
- . lp‘
Temsili 6rnek
Bilgi sayfasi
Genel data sheet - Kisisel degerler konfigiirasyonunuza baglidir.
Ozellik Deger
Strok 1...5.000 mm
Piston capi 25 mm
Yastiklama Sok alici, keskin karakteristik egiri
Sok alici, zayif karakteristik egiri
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Yatak Rulman yataklamali
Konum algilama Yaklasim sensorii i¢in
Versiyonlar GP: korumali rulman kilavuz yatagi
Ek kizak, standart sagda
Ek kizak, standart solda
Mpa isletim basinci 0,25...0,8 MPa
Galisma basinci 2,5...8 bar
Galisma sekli cift etkili
Kullanim havasi 1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Cevre sicakligi -10...60°C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, doniis 295N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 295N
Hareket eden kiitle 2,246 kg
0 mm strokda hareket eden kiitle 7,509 kg
10 mm strok basina gelen ek agirlik 0,105 kg
Baglanti sekli Aksesuarli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, kapak islenmis aliiminyum alisimli
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
TPE-U(PU)
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