Plastik hortum
PUN-H-3/8-WS-150-CB

Uriin numarasi: 568006

Gida sektori i¢in uygun (hidrolize dayanikli).

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Dis ¢ap, ing 3/8
Debi miktari igin gerekli egilme yari ¢api 0,171 ft
Min. Biikme radyusu 0,081 ft

Kullanim talimatlari

TPE-U Ether basiert

Hortum 6zellikleri

Suitable for energy chains

Sicakliga bagli calisma basinci

-14,4 ... 145 Psi

Calisma basinci agiklamasi

Su: sicakliga bagli ¢alisma basinci, semaya bakin, 0 - 60 °C'de
maksimum 0,3 MPa

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]
Su (sivi, buzsuz)

Malzeme alev testi UL94 HB
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarinca RSBP siniflandirmasi Fla

Temizlik seviyesi

Bu iirlin statik bir nesnedir; dogru kullanildiginda aktif partikiil
olusumu miimkiin degildir.

Uriinii temiz oda ortaminda kullanmadan 6nce temizleyin ve dogru
kuruldugundan emin olun.

Gidalar igin giivenli

Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Cevre sicakligi -31...145 °F

Uzunluga bagli tirtin agirligi 0,48 oz/ft

Pnomatik baglant Gegmeli baglanti dis capi 3/8" igin
Renk beyaz

Shore sertligi D52+/-3

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, hortum TPE-U(PU)
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