Yatakli silindir

DFM-N-32-100-B-P-A-GF

Uriin numarasi: 570583

Uretimden kalkacak diriin

Entegre edilmis yataklamali.

Yaklasim anahtari, tip SMTSO-8E, bu iriinle yalniz ilgili montaj kiti tip
SMB-8E disaridan veya iceriden monte ediliyse 50 mm veya daha biiyiik
strok uzunluklarinda kullanilabilir.

imalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin

destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Strok 100 mm

Piston capi 32 mm

Tahrik tnitenin ¢alisma sekli Yoke

Yastiklama P: iki ucta esnek yastiklama halkalari/plakalari
Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Yatak Kaymali yatak
Tasarim yapisi Yatak

Konum algilama Yaklasim sensori igin
Galisma basinci 1,5...10 bar

Galisma sekli cift etkili

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

Cevre sicakligi -20...80°C

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, doniis 415N

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 482N

Alternetif baglantilar Uriiniin teknik resmine bak
Pnomatik baglanti 1/8 NPT

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kapak

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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