Temel valf
VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9-A

Uriin numarasi: 570788

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

12
12

11
-

12‘

Valf fonksiyonu

3/2 kapali, tek durumlu

Tetikleme sekli elektriksel
Genislik 51 mm
Standart nominal debi 600 |/min
Calisma basinci 2...8bar
Tasarim yapisi Pilot uyarili piston dikme valfi
Geriye donme sekli mekanik yay
Koruma sinifi IP65

Nominal genislik 6 mm
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj konumu istenildigi gibi
Yardimci el kumanda yok

Kumanda sekli Pilotlu

Pilot basinci beslemesi dahili

Akis yoni tek yonli

Giivenlik Bitiinligu Seviyesi (SIL)

SIL 4 Yiiksek Talep moduna kadar
SIL4 Diisiik Talep moduna kadar

Debi miktari Kv havalandirma

0,5m3/h

Debi miktari Kv tahliye 0,65 m3/h
Kapama siiresi 12ms
Kapama siiresi

Acma siiresi 20 ms
Anahtarlama zamani 100%

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 4

Kullanim havasi sicakligi -25...60°C
Cevre sicakligi -25...60°C
Uriin agirlig 550 g

Pnomatik baglanti 1

NAMUR delik baglantilari

Pnomatik baglanti 2

NAMUR delik baglantilari

Pnomatik baglanti 3

G1/4

Pnomatik baglanti 4

NAMUR delik baglantilari

Malzeme hakkinda not

LABS iceren malzemeler mevcut
RoHS'a uygun

Sizdirmazlik elemanlari igin malzeme bilgisi

NBR

Govde icin malzeme bilgisi

Aliminyum
Sert Ematal kapli
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