Giris modiilii
CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Uriin numarasi: 572606

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

OlglilerW x L x H

(baglanti blogu dahil)
50 mm x 107 mm x 41 mm

Uriin agirlig 167 g
Gevre sicakligi -5...50°C
Depolama sicakligi -20...70°C
Koruma sinifi IP20

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma
(monte ediliyken)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Misaade edilebilirlik

c UL us - Listed (OL)

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza

PA-kuvvetlendirilmis

LED gostergeler

1 Toplu diyagnoz
16 Kanal durumu

Diyagnostik

Kanal basina kisa devre/asiri yuk

Parametreleri konfigure etmek

Giris dalgalanmalarini kaldirma siiresi
Sinyal uzatma siiresi

Kisa devre sonrasi davranis

Moddl denetimi

Galisma gerilimi araligi DC 18...30V
Nominal ¢calisma gerilimi DC 24V
Calisma gerilimindeki gercek akim tiiketimi Tipik olarak 15 mA
Giris sayisl 16
Girislerin karakteristikleri IEC1131-T2, Typ 01
Anahtarlama seviyesi Sinyal 0: <=5V
Sinyal 1>=15V
Giris devre lojigi PNP (positif anahtarlama)

Giris debounce siiresi

3 ms (0.1 ms, 10 ms, 20 ms, parametrelendirilebilir)

Modiil basina maks. artik akim girisleri

1,8A

Elektriksel izolasyon kanal - kanal

hayir

Elektriksel izolasyon kanal —dahili bus

hayir

Koruma (kisa devre)

Modil basina dahili elektronik sigorta korumasi
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