Ara plaka
VABF-S4-2-S

Uriin numarasi: 573200

Bilgi sayfasi
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Ozellik Deger
Genislik 18 mm
Standarda dayali ISO 15407-2
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Mpa isletim basinci 0,3...1 MPa
Galisma basinci 3...10 bar

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Koruma sinifi IP65
NEMA 4

Gevre sicakligi -5...50°C

Uriin agirlig 203,5¢g

Dikey istifleme tipi montaj

manifold blogu {izerinde
her bir baglanti pleyti tizerinde

Pilot hava baglantisi 14

Manfiold blogu, ISO 15407-2'ye uygun olarak 18 mm 6l¢tisiinde

Pnomatik baglanti 1

Manfiold blogu, ISO 15407-2"ye uygun olarak 18 mm 6l¢iisiinde

Pnomatik baglanti 4

Manfiold blogu, ISO 15407-2'ye uygun olarak 18 mm &lgiistinde

Pnomatik baglanti 5

Manfiold blogu, ISO 15407-2'ye uygun olarak 18 mm &lgiisiinde

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, plaka

islenmis aliiminyum alisimli

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG

1/1



