Giic besleme soketi
NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Uriin numarasi: 573855

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Standarda dayali NFPA/T3.5.29 R1-2007
Kablo tanimlamasi Tanimlama etiket tasiyicisiz
Baglanti frekansi 100

Uriin agirhig 680 g

Elektriksel baglanti 1, fonksiyon Saha cihazi tarafi
Elektriksel baglanti 1, tasarim Yuvarlak

Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soket

Elektriksel baglanti 1, kablo ¢ikisi Acili

Elektrik baglantisi 1, kablo ¢ikisina iliskin not

Kablo ¢ikisi, endiistri standardi uyarinca degil. CPX koruyucu basliga
uyarlanmistir.

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi

G7/8, NFPA/T3.5.29 R1-2007 uyarinca kodlu

Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 5
Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 5
Elektriksel baglanti 1, montaj tipi Vidali kilit
Elektriksel baglanti 2, fonksiyon Kontrolor tarafi
Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi Kablo
Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi Acik ug
Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 5
Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 5
Galisma gerilimi araligi DC 0..300V
Calisma gerilimi araligi AC 0..300V
40°C'de kabul edilebilir akim yiikii 9A
Asiri gerilim dayanimi 4 kV
Kablo uzunlugu 2m
Kablo ozelligi Standart
Kablo test kosullari Test kosullari talep tizerine verilir
Egilme yaricapi, sabit kablo montaji »>= 65 mm
Kablo ¢api 8,7 mm
Kablo ¢apindaki tolerans +0,2 mm
Kablo yapisi 5x1,5
iletken- ve nominal kesit 1,5 mm2
Koruma sinifi IP65

IP67
Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda
Cevre sicakligi -20...80°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

algak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar igin UK talimatlarina gore

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi 3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Disiik paslanma
Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PUR)

Kablo gévdesinin rengi Siyah

Malzeme, muhafaza TPE-U(PUR)

Renkli govde Siyah

Malzeme, vida tipi kilitleme

Nikel kapli piring

Malzeme, sikma baglantilar

Pirinc, altin kaplama
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