Elektrik baglanti plakasi
VAVE-L1-1VK7-LP

Uriin numarasi: 573942
% Temel iiriin gami
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Kablo ozelligi Statik uygulamalar igin
Kutup korumali Bipolar
Ek fonksiyonlar Kivileim tutucu
Sinyal durum gostergesi LED
Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V
12V
Asiri gerilim dayanimi 0,8 kV
Kirlilik sinifi 3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Koruma sinifi IP65

Cevre sicakligi -5...60°C
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Max. Sikma torku 0,27 Nm

Min. Kablo biikme radyusu 34 mm

Urtin agirhig 20g
Elektriksel baglanti 2-pin / 2-kablo

Acili soket / kablo
Kare tasarim/agik ug

Kablo yapisi 2x0,25
Kablo ¢api 3,4 mm
Kablo ¢apindaki tolerans +0,1 mm
Kablo uzunlugu im
Damar sonlari Tel halkasi

Topraklama baglantisi

temin edilemez

Baglanti sekli Gegmeli vida ile bobinli valf izerine
Renkli govde Siyah

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, kapak PA

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari EPDM

Malzeme, muhafaza PA

Malzeme, kablo kilifi TPV

Malzeme, vidalar islah celigi
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