Pozisyon sensorii
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D-EX2

Uriin numarasi: 574342

Manyetik, temassiz, T-yuva igin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Tasarim T-kanali i¢in
Standarda dayali EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMCigin EU yonetmeligine uygun
patlamaya karsi korumayla (ATEX) ilgili EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

KCisareti KC-EMV

ATEX kategorisi Gaz 113G

Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz ExnAIIC T4 X Ge
ATEX kategorisi Toz 113D

Patlama ateslemesi koruma tipi Toz

Ex tc IICT120°C X Dc

Patlama korumali ortam sicakligi

-40°C <= Ta <= +70°C

Ozel karakteristikler

Yaga dayanikli

Malzeme hakkinda not

Bakir ve PTFE icermez
RoHS'a uygun
Halogen-free

Olgme degeri Konum

Olgme prensibi magnetorezistif

Cevre sicakligi -40...85°C
Tekrarlama dogrulugu 0,2 mm

Anahtarlama gikisi PNP

Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde agik kontakt
Anahtarlama siiresi <=1,3ms

Kapama siresi <=1,4ms

Max. Anahtarlama frekansi 180 Hz

Max. Cikis akimi 100 mA

Montaj kitlerinde maks. ¢ikis akimi 80 mA

Max. Anahtarlama giicii DC 2,8W

Montaj kitlerinde maks. DC anahtarlama kapasitesi 2,2 W

Gerilim diismesi <1,5V

Kisa devre korumali evet

Asiri yike karsi dayanikli Temin edilebilir
Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V

Galisma gerilimi araligi DC 5..30V

Kutup korumali bitiin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soketli kablo
Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi M8x1, EN 61076-2-104 uyarinca A kodlu
Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 3

Elektriksel baglanti 1, montaj tipi Vidali kilit

Cikis yoniinde baglanti eksenel

Kablo test kosullar

Festo standardina uygun egilme dayanimi, test kosullari talep {izerine
verilir
Test kosullari talep tizerine verilir
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Ozellik

Deger

FESTO

Zincir baglanti hatti: 5 milyon ¢evrim, egilme yari ¢capi 28 mm

Burulma direnci: » 300,000 ¢evrim, +270°/0.1 m

Kablo uzunlugu 0,3m

Kablo 6zelligi Enerji zinciri + robot
Kablo gévdesinin rengi gri

Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PUR)

Baglanti sekli

Gerginlestirilmis
Kanala st kisimdan takilir

Max. Sikma torku

0,6 Nm

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Oriin agirhig 89¢g
Renkli gévde Siyah

Malzeme, muhafaza

Nikel kapli piring
PA-kuvvetlendirilmis
Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Anahtarlama durum gostergesi

Sari LED

Fonksiyon rezerve gostergesi

LED turuncu

Hareketli kablo désemedeki cevre sicakligi -20...85°C
Koruma sinifi IP65

IP68

IP69K
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