Bernoulli tutucu
0GGB-60-G18-2-Q

Uriin numarasi: 574564

Ince, son derece hassas ve kirilgan islenecek parcalara uygun, yiilksek

capraz kuvvetler igin

@

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Montaj pozisyonu

istenildigi gibi

Baglantinin yoni Ustte/yanda
Tutucu capi 60 mm
Galisma basinci 0...6bar
Nominal ¢alisma basinci 1 bar
Nominal ¢calisma basincinda hava tiiketimi 110 |/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

Kullanim havasi sicakligi 0...60°C
Cevre sicakligi 0...60 °C
Nominal ¢alisma basincinda giiriiltu seviyesi 65 dB(A)
Nominal ¢alisma basincinda ses gii¢ seviyesi 78 dB(A)
Nominal isletme basincinda tutma kuvveti 7N
Nominal ¢alisma basincinda yanal kuvvet 15N
Baglanti sekli Disi disli
Pnomatik baglanti G1/8
Alternetif baglantilar G1/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza

islenmis aliiminyum alisimli
eloksal kaplama

Malzeme, mesafe elemani NBR
POM
Uriin agirhig 119g
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