
Zaman geciktirmeli valf 
VZO-3-PK-3
Ürün numarası: 5754
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Normalde açık, nominal çap 3 hortum için nipel bağlantılı, 2n-bağlantı 
pleyti üzerinde.

Valfe ek bir hava rezervuari baglamak suretiyle daha uzun gecikmeler 
elde edilebilir.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Nominal genişlik 2 mm
Tetikleme şekli pnömatik
Tasarım yapısı Yay geri getirmeli popet valf
Geçiş Negatif geçiş
Cebri dinamizasyon hakkında açıklama Anahtarlama frekansı en az haftada bir
Çalışma basıncı 2,5 ... 8 bar
Standart nominal debi 60 l/min
Ayarlanabilir geciktirme süresi 0,25 ... 5 s
Sıfırlama için duraklama süresi >= 50 ms
Tekrarlama hassasiyeti, zaman ayarı ± 0,5 s
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı -10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı 150 g
Bağlantı şekli Ön panel montaji

Montaj çerçevesi üzerine
Seçenekler:

Pnömatik bağlantı PK-3
Malzeme, muhafaza Çinko pres döküm


