Zaman geciktirmeli valf
VZ-3-PK-3

Uriin numarasi: 5755

Normalde kapali, nominal ¢ap 3 hortum icin nipel baglantili, 2n-baglanti
pleyti izerinde.

Valfe ek bir hava rezervuari baglamak suretiyle daha uzun gecikmeler
elde edilebilir.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Nominal genislik 2mm

Tetikleme sekli pnomatik

Tasarim yapisi Yay geri getirmeli popet valf
Gegis Negatif gecis

Cebri dinamizasyon hakkinda agiklama

Anahtarlama frekansi en az haftada bir

Calisma basinci

2,5...8 bar

Standart nominal debi 90 |/min
Ayarlanabilir geciktirme siiresi 0,25...55
Sifirlama igin duraklama siiresi >=55ms
Tekrarlama hassasiyeti, zaman ayari +0,55s

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin degil

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Gevre sicakligi

-10...60 °C

Uriin agirlig

150 g

Baglanti sekli

On panel montaji
Montaj gergevesi lizerine
Secenekler:

Pnomatik baglant

PK-3

Malzeme, muhafaza

Cinko pres dokiim
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