Terminal seridi
NECU-L3G7-C1

Uriin numarasi: 576319

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Miisaade edilebilirlik

c UL us - Listed (OL)

Baglanti frekansi

100

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Uriin agirhig 12,8¢g
Elektriksel baglanti 7-pinli

Yayli klemens
Erkek soket, diiz

Galisma gerilimi araligi DC 0..30V
40°C'de kabul edilebilir akim yiiki 12A

Asiri gerilim dayanimi 4 kV

Baglanti kesidi 0,2...2,5mm2
Gevre sicakligi -40...85°C

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi

3

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

Malzeme, muhafaza

PA

Renkli gévde Siyah
Malzeme, sikma baglantilar Bakir alasim
Galvaniz kapli
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