Susturucu
UC-3/8-20

Uriin numarasi: 576759

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tank biyuklugu 20

Mpa isletim basinci 0...1 MPa
Galisma basinci 0...10 bar
Atmosfere karsi debi 5.000 [/min

Kullanim havasi

I1SO08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Ses basinci seviyesi 60 dB(A)
Cevre sicakligi -10...70°C
Oriin agirhig 10,5¢g
Pnomatik baglant G3/8
Malzeme, susturucu pargasi PE
Malzeme, vida disli tapa PE

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
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