Hizli havalandirma valfi
SEU-1/2

Uriin numarasi: 6822

Susturuculu.
Egzost havasinin giiriiltii diizeyi, 1 metre uzakliktaki 6 bar atmosfer
basincinda ol¢iilmiistdir.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu Cabuk egzost
Pnomatik baglanti 1 G1/2
Pnomatik baglanti 2 G1/2
Baglanti sekli vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-50,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) |4.020 |/min
Hava tahliyesi normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 6.500 |/min
Hava verme standart anma debisi 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87-572,5 psi) 4.560 |/min
Galisma basinci 0,3 ... 10 bar
Gevre sicakligi -20...75°C

Malzeme, muhafaza

Aliminyum pres dokiim

Kullanim havasi

1SO08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Nominal genislik

15 mm

Montaj pozisyonu

istenildigi gibi

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler i¢in gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -20...75°C
Ses basinci seviyesi 86 dB(A)
Uriin agirlig 320g
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG

1/1




