
Seçim şalteri 
HW-6-38
Ürün numarası: 7199

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Valf fonksiyonu 8/6 iki durumlu
Standart nominal debi 180 l/min
Çalışma basıncı 0 ... 8 bar
Kumanda şekli direkt
Toplam kaçak 1 l/h
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Nominal sıkma torku 1,7 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı ± 10 %
Pnömatik bağlantı 1 M5
Pnömatik bağlantı 2 M5


